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 Produktname | Product name:    Wiline 5 
               Kabelloser Leistungsüberträger / Lader | 
               Wireless power transmitter / charger 
 
 Artikelnummer | Part Number:    1001-0125 
 
 Anfragenummer | Inquiry Number:   810400 
 
 Ersteller / Datum | Creator / Date:   DC / 17.03.2021 

 
 
 
 
 
 

Version Änderung / Change Datum / Date Name 

    

    

    

    

    

    

V0 --- 17.03.2021 DC 
Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V50 
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Technische Daten des USB Kabels / Technical data of the USB cable: 

 
Eingangsbuchse DC:     Micro USB Type-B Input socket DC:     Micro USB Type-B 

Eingangsspannung:     5,0 V ± 5% Input voltage:     5.0 V ± 5% 

Eingansstrom:     max. 1,5 A Input current:     max. 1.5 A 

Ausgangsspannung: 5,0 V ± 5% Output voltage:     5.0 V ± 5% 

Ausgangsstrom: Bis zu 1,0 A Output current:     Up to 1.0 A 
 

Fremdkörpererkennung Ja Induction detector Yes 

Temperaturschutz Ja Temperature protection Yes 
 

Statusanzeige LED: Status indicator LED 

Standby Rot Standby Red 

Laden Blau Charging Blue 

Fehler Blau blinken Error Blue flashing 
 

Kompatibel zu: Qi (WPC 1.2) Compatible with: Qi (WPC 1.2) 

Gehäuse-Material: ABS Housing material: ABS 

  

Approval: CE 

Nettogewicht: 35 g ± 2 g (nur der Lader) Net weight: 35 g ± 2 g (Charger only) 

Betriebstemperatur: 0°C…40°C Operating Temp.: 0°C…40°C 

Lagertemperatur: -10 °C…40 °C Storage temperature: -10 °C…40 °C 

Lieferumfang: - Kabelloser Lader 
- Micro USB Kabel 
- Mehrsprachige 

Bedienungs-anleitung 
- Garantiekarte 

Shipment: - Wireless charger 
- Micro USB cable 
- Multilingual operating 

instruction 
- Warranty card 

Verpackung: Farbige Faltschachtel Package: Coloured folding box 

 
Technische Daten des USB Kabels / Technical data of the USB cable: 

 
Eingangsstecker: USB Standard Type A Input plug: USB standard Type-A 

Ausgangsstecker: Micro USB Type-B Output plug: Micro USB Type-B 

Länge: 100 cm ± 10 cm Length: 100 cm ± 10 cm 

Kabelmantel-Material: PVC Cable coating material: PVC 

Kabelmantel-farbe: Schwarz Cable coating colour: Black 

Stecker-Gehäuse-
Material: 

PVC Plug housing material: PVC 

Stecker-Gehäuse-Farbe: Schwarz Plug housing colour: Black 

Kabel-Gewicht: 25 g Cable weight: 25 g 

Kabel-Typ: 
Ladekabel (keine 
Datenübertragung) 

Cable type: 
Charging cable 
(no data transfer) 

 

 Toleranz | Tolerance: ± 0.1 mm 


