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Performance Level
e PL2: PL2 - A
e 250 mating Cycles 50 mating Cycles Dimensions
equivalent PdNi 4 day Gas Tests Mo Gas Tests
C:nli;ctts Part Number Part Number Part Number '"Sg'c',?é'r“" hﬁ’;‘:’r‘:gl CTI (V) ‘Egﬂ;ﬂhﬁt A B E
05 0918 506 5324 0918 506 6324 0918 506 7324 26,9 16,75 254x 2=508
10 0918 510 5324 0918 510 6324 0918 510 7324 320 21,84 254 x 4=1016 —
14 0918 514 5324 0918 514 6324 0918 514 7324 37.1 26,92 254 x 6=1524
16 0918 516 5324 0918 516 6324 0918 516 7324 396 29 46 254x 7=17,78
20 0918 520 5324 0918 520 6324 0918 520 7324 447 34,54 254 x 9=2286
25 0918 526 5324 0918 526 6324 0918 526 7324 Sebiciciad BBT 250 29 523 42,16 2,54 x 12 = 30,48
30 0918 530 5324 0918 530 6324 0918 530 7324 57.7 47,24 2,54 x 14 = 35,56
34 0918 534 5324 0918 534 6324 0918 534 7324 62,5 52,32 2,54 x 16 = 40,64 B
40 0918 540 5324 0918 540 6324 0918 540 7324 70,1 59,94 254 x 19 = 48,26
50 0918 550 5324 0918 550 6324 0918 550 7324 82.8 72,64 2,54 x 24 = 60,96
60 0918 560 5324 0918 560 6324 0918 560 7324 95,5 85,34 2,54 x 29 = 73,66
64 0018 564 5324 0918 564 6324 0918 564 7324 100,56 90,42 254 %x31=7874
06 0918 506 5324 001 0918 506 6324 001 0918 506 7324 001 26,9 16,76 254x 2=508
10 0918 510 5324 001 0918 510 6324 001 0918 510 7324 001 32.0 21,84 254 x 4=10,16 —
14 0918 514 5324 001 0918 514 6324 001 0918 514 7324 001 371 26,92 254 x 6=1524
16 0918 516 5324 001 0918 516 6324 001 0918 516 7324 001 396 29 46 254x 7=1778
20 0918 520 5324 001 0918 520 6324 001 0918 520 7324 001 44,7 34,54 2,54 x 9=2286
25 0918 526 5324 001 0918 526 6324 001 0918 526 7324 001 _— — —_— - 523 42,16 254 x 12 = 30,48
30 0918 530 5324 001 0918 530 6324 001 0918 530 7324 001 " 57.7 47,24 2,54 x 14 = 35,56
34 0918 534 5324 001 0918 534 6324 001 0918 534 7324 001 62,5 52,32 2,54 x 16 = 40,64 C
40 0918 540 5324 001 0918 540 6324 001 0918 540 7324 001 70,1 50,94 2,54 x 19 = 48,26
50 0918 550 5324 001 0918 550 6324 001 0918 550 7324 001 828 72,64 2,54 x 24 = 60,96
60 0918 560 5324 001 0918 560 6324 001 0918 560 7324 001 955 85,34 254 x 29 = 73,66
64 0918 564 5324 001 0918 564 6324 001 0918 564 7324 001 100,6 90,42 254 x31=7874
05 0918 506 5324 0918 506 6324 0918 506 7324 26,9 16,76 254x 2=508
10 0918 510 5324 0918 510 6324 0918 510 7324 32,0 21,84 254 x 4=10,16
14 0918 514 5324 0918 514 6324 0918 514 7324 37,1 26,92 254x 6=1524
16 0918 516 5324 0918 516 6324 0918 516 7324 39,6 29 46 254x 7=17.78
20 0918 520 5324 0918 520 6324 0918 520 7324 447 34,54 254 x 9=2286
25 0918 526 5324 0918 526 6324 0918 526 7324 523 42,16 2,54 x 12 = 30,48
30 0918 530 5324 0918 530 6324 0918 530 7324 Sl By ) ~h 577 47 24 254 x 14 = 35 56
34 0918 534 5324 0918 534 6324 0918 534 7324 62.5 52,32 2,54 x 16 = 40,64 D
40 0918 540 5324 0918 540 6324 0918 540 7324 70,1 50,94 2,54 x 19 = 48,26
50 0918 550 5324 0918 550 6324 0918 550 7324 82.8 72,64 2,54 x 24 = 60,96
60 0918 560 5324 0918 560 6324 0918 560 7324 95,5 85,34 2,54 x 29 = 73,66
64 0918 564 5324 0918 564 6324 0918 564 7324 1006 90,42 254 x31=7874
05 0918 506 5322 001 0918 506 6322 001 0918 506 7322 001 26,9 16,76 254 x 2=508
10 0918 510 5322 001 0918 510 6322 001 0918 510 7322 001 32.0 21,84 254 x 4=10,16 ]
14 0918 514 5322 001 0918 514 6322 001 0918 514 7322 001 37,1 26,92 254 x 6=1524
16 0918 516 5322 001 0918 516 6322 001 0918 516 7322 001 396 29 46 254x 7=17.78
20 0918 520 5322 001 0918 520 6322 001 0918 520 7322 001 44,7 34,54 2,54 x 9=2286
25 0918 526 5322 001 0918 526 6322 001 0918 526 7322 001 523 4216 254 x12 = 30,48
30 0918 530 5322 001 0918 530 6322 001 0918 530 7322 001 Black PBT 250 4.5 57,7 47,24 2,54 x 14 = 35,56
34 0918 534 5322 001 0918 534 6322 001 0918 534 7322 001 62,5 52,32 2,54 x 16 = 40,64 E
40 0918 540 5322 001 0918 540 6322 001 0918 540 7322 001 70,1 59,94 254 x 19 = 48,26
50 0918 550 5322 001 0918 550 6322 001 0918 550 7322 001 828 72,64 254 x 24 = 60,96
60 0918 560 5322 001 0918 560 6322 001 0918 560 7322 001 95,5 85,34 2,54 x 29 = 73,66
64 0918 564 5322 001 0918 564 6322 001 0918 564 7322 001 100,56 90,42 254 x31=7874
All Dimensions in mm Scale Free size tol. Ref. ]
g@% Original Size DIN A3 2:1 Sub.
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