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Data Sheet R-Series Cable Lugs and Butt Connectors 
 
Cable Lugs 
 
Available from 6 up to 400mm², bolt size M5 up to M20. Also available with inspection 
hole, part number appendix „MS“ 

       
    
                           Figure similar      Drawing 
 
A.1: Dimensions:   
 

Part 
No. 

Cross 
section 
class 2 

Cross 
section 
class 5 Stud 

hole 

Dimensions mm Weight Packing 

 mm²  mm² b c1 c2 d1 d4 d2 a l 
100 
pcs/ 
~kg 

unit/pcs 

1R5 

6 6 

M5 10 6,5 7,5 3,5 6,5 5,5 9 21 0,5 100 

1R6 M6 12 6,5 7,5 3,5 6,5 6,5 9 21 0,47 100 

1R8 M8 15 10 10 3,5 6,5 8,5 9 23 0,54 100 

1R10 M10 17 12 12 3,5 6,5 10,5 9 25 0,59 100 

1R12 M12 19 13 13 3,5 6,5 13 9 28 0,63 100 

2R5 

10 10 

M5 12 6,5 7,5 4,5 7 5,5 10 22 0,5 100 

2R6 M6 12 6,5 7,5 4,5 7 6,5 10 22 0,49 100 

2R8 M8 15 10 10 4,5 7 8,5 10 25 0,58 100 

2R10 M10 17 12 12 4,5 7 10,5 10 27 0,62 100 

2R12 M12 19 13 13 4,5 7 13 10 29 0,64 100 

3R5 

16 16 

M5 12 5,5 6,5 5,5 8,5 5,5 13 26 0,84 100 

3R6 M6 12 6,25 7,5 5,5 8,5 6,5 13 27 0,86 100 

3R8 M8 15 8,5 9,5 5,5 8,5 8,5 13 29 0,93 100 

3R10 M10 17 10,5 11,5 5,5 8,5 10,5 13 31 0,99 100 

3R12 M12 19 12 13 5,5 8,5 13 13 33 1,02 100 
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Part 
No. 

Cross 
section 
class 2 

Cross 
section 
class 5 Stud 

hole 

Dimensions mm Weight Packing 

 mm²  mm² b c1 c2 d1 d4 d2 a l 
100 
pcs/ 
~kg 

unit/pcs 

4R5 

25 25 

M5 14 7,5 7,5 7 10 5,5 15 30 1,22 25 

4R6 M6 14 7,5 7,5 7 10 6,5 15 30 1,2 100 

4R8 M8 16 10 10 7 10 8,5 15 32 1,31 100 

4R10 M10 18 12 12 7 10 10,5 15 34 1,57 100 

4R12 M12 19 13 13 7 10 13 15 35 1,39 25 

4R14 M14 21 14,5 14,5 7 10 15 15 38 1,49 25 

5R6 

35 35 

M6 17 7,5 7,5 8,5 12 6,5 17 32 1,85 100 

5R8 M8 17 10 10 8,5 12 8,5 17 34 2 100 

5R10 M10 19 12 12 8,5 12 10,5 17 37 2,13 100 

5R12 M12 21 13 13 8,5 12 13 17 38 2,12 100 

5R14 M14 21 14,5 14,5 8,5 12 15 17 40 2,18 25 

5R16 M16 26 16 16 8,5 12 17 17 42 2,24 25 

6R6 

50 50 

M6 20 10 10 10 14 6,5 19 37 3 25 

6R8 M8 20 10 10 10 14 8,5 19 37 2,93 50 

6R10 M10 20 12 12 10 14 10,5 19 39 3,08 50 

6R12 M12 23 13 13 10 14 13 19 43 3,23 50 

6R14 M14 23 14,5 14,5 10 14 15 19 45 3,32 25 

6R16 M16 28 16 16 10 14 17 19 46 3,38 25 

6R20 M20 30 19 19 10 14 21 19 48 3,46 25 

7R6 

70 70 

M6 23 10 10 12 16,5 6,5 21 43 4,49 25 

7R8 M8 23 10 10 12 16,5 8,5 21 43 4,38 50 

7R10 M10 23 12 12 12 16,5 10,5 21 44 4,54 50 

7R12 M12 23 13 13 12 16,5 13 21 46 4,63 50 

7R14 M14 23 14,5 14,5 12 16,5 15 21 48 4,76 25 

7R16 M16 28 16 16 12 16,5 17 21 50 4,24 25 

7R20 M20 30 19 19 12 16,5 21 21 53 5,09 25 

8R8 

95 95 

M8 26 12 12 13,5 18 8,5 25 48 5,44 25 

8R10 M10 26 12 12 13,5 18 10,5 25 48 5,4 50 

8R12 M12 26 13 13 13,5 18 13 25 49 5,56 50 

8R14 M14 26 14,5 14,5 13,5 18 15 25 51 5,62 25 

8R16 M16 28 16 16 13,5 18 17 25 54 5,82 50 

8R20 M20 36 22 22 13,5 18 21 25 60 6,71 25 

9R8 

120 120 

M8 28 14 14 15 19,5 8,5 26 51 6,72 25 

9R10 M10 28 14 14 15 19,5 10,5 26 51 6,57 50 

9R12 M12 28 14 14 15 19,5 13 26 51 6,38 50 

9R14 M14 28 15 15 15 19,5 15 26 52 6,45 25 

9R16 M16 30 16 16 15 19,5 17 26 54 6,51 50 

9R20 M20 36 22 22 15 19,5 21 26 63 7,74 25 
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Part 
No. 

Cross 
section 
class 2 

Cross 
section 
class 5 Stud 

hole 

Dimensions mm Weight Packing 

 mm²  mm² b c1 c2 d1 d4 d2 a l 
100 
pcs/ 
~kg 

unit/pcs 

10R8 

150 150 

M8 31 14 14 16,5 21 8,5 30 56 7,78 10 

10R10 M10 31 14 14 16,5 21 10,5 30 56 7,62 10 

10R12 M12 31 15 15 16,5 21 13 30 57 7,73 25 

10R14 M14 31 15 15 16,5 21 15 30 57 7,64 10 

10R16 M16 31 16 16 16,5 21 17 30 58 7,53 10 

10R20 M20 36 22 22 16,5 21 21 30 66 8,8 10 

11R10 

185 185 

M10 35 18 18 19 24 10,5 30 65 11,75 10 

11R12 M12 35 18 18 19 24 13 30 65 11,82 10 

11R14 M14 35 18 18 19 24 15 30 65 11,39 10 

11R16 M16 35 18 18 19 24 17 30 65 11,24 25 

11R20 M20 39 22 22 19 24 21 30 69 12 10 

12R10 

240 240 

M10 39 21,5 19 21 26 10,5 35 72 14,72 10 

12R12 M12 39 21,5 19 21 26 13 35 72 14,55 10 

12R14 M14 39 21,5 19 21 26 15 35 72 14,24 10 

12R16 M16 39 21,5 19 21 26 17 35 72 14,09 25 

12R20 M20 39 21,5 19 21 26 21 35 72 13,6 10 

13R12 

300 300 

M12 43 24 24 23,5 29,5 13 44 87 23,33 5 

13R14 M14 43 24 24 23,5 29,5 15 44 87 23,14 5 

13R16 M16 43 24 24 23,5 29,5 17 44 87 22,74 5 

13R20 M20 43 24 24 23,5 29,5 21 44 87 22,19 5 

14R12 

400 400 

M12 49 24 24 27 34 13 44 90 32,41 5 

14R14 M14 49 24 24 27 34 15 44 90 32,24 5 

14R16 M16 49 24 24 27 34 17 44 90 31,98 5 

14R20 M20 49 24 24 27 34 21 44 90 31,41 5 
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Butt Connectors 

 

Available from 6 up to 400mm² 

 
 
                           Figure similar      Drawing 
 
A.2: Dimensions: 
 

Part No. 

Cross section 
class 2 

Cross section 
class 5 

Dimensions mm Weight Packing 

 mm²  mm² d1 d4 l 100 pcs/ ~kg unit/pcs 

21R 6  6  3,5  6,5  25  0,50  100  

22R 10  10  4,5  7,0  30  0,72  100  

23R 16  16  5,5  8,5  35  1,00  100  

24R 25  25  7,0  10,0  40  1,41  50  

25R 35  35  8,5  12,0  45  2,24  50  

26R 50  50  10,0  14,0  50  3,36  50  

27R 70  70  12,0  16,5  55  4,87  50  

28R 95  95  13,5  18,0  60  5,91  25  

29R 120  120  15,0  19,5  65  7,00  25  

30R 150  150  16,5  21,0  70  8,12  10  

31R 185  185  19,0  24,0  75  10,06  10  

32R 240  240  21,0  26,0  85  13,82  10  

33R 300  300  23,5  29,5  100  21,94  5  

34R 400  400  27,0  34,0  100  29,65  5  
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B: Material specifications: 
 

1. General 
 

 Material: Cu according EN 13600 
 

2. Condition 
 

2.1  Surface 
2.1.1 smooth, bright, even, no tears, scoring, folds, blisters, no other defects 
2.1.2 averaged roughness depth Rz max. 2μm 
2.1.3 galvanically tined (3 – 5 μm) 
2.1.4 Maximum temperature: Min -40°C – Max. 120°C 

 


