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Mechanical characteristics  Mechanische Eigenschaften
cables Kabel G42: OZYéSE)C St)H 2.6 /7.3 AF Draka,
(b) " 213RT5 Eupén, 9914 Belden, H 1000 Pope,
H 2000 Pope, RT 50/20 Intercond

/ adll rights reserved@ Telegdrtner K. Gdrtner GmbH D—71144 Steinenbronn LerchenstraBe 35 Germany

interface dimensions acc. to  Steckgesicht nach IEC 61169-8
assembly code Montageanleitung A3326
centre conductor Innenleiter crimp
outer conductor AuBenleiter crimp
mating life Steckzyklen >500
Components Bauteile Materials / Material Finish / Oberfidche
centre contact Innenkontakt CuZn39Pb3 Cu1Ni2Au0.8
outer contact AuBenkontakt CuZn39Pb3 CuSnZn3
crimp ferrule Crimprohr Cu SF w CuSnZn3
other metal parts sonstige Metallteile CuZn39Pb3 CuSnZn3
insulator Isolierung PTFE
gasket Dichtung NBR
Electrical characteristics Elektrische Eigenschaften
impedance Wellenwiderstand 50 Q
frequency Frequenz 0-4 GHz
return loss Riickflussddmpfung typ.: 1GHz—-45 dB; 2 GHz-42 dB; 4GHz—-42 dB
working voltage Betriebsspannung < 500 Vet / 50 Hz
voltage proof Priifspannung 1.5 kVet / 50 Hz
insulation resistance Isolationswiderstand > 5 GQ
contact resistance Durchgangswiderstand
centre contact Innenkontakt < 20 mQ
outer contact AuBenkontakt <5 mi
Environmental Umgebung
operating temp. Betriebstemperatur -20°C / +100°C
RoHS compliant RoHS konform 2002/95/EC
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