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the design guarantees protection in both directions / das Design garantiert Schutz in beiden Richtungen @
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Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach
Montageanleitung

Steckzyklen

Bauteile
Innenkontakt

sonstige Metallteile

Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand

Frequenz

RUckflussdampfung

I[EC 61169-16
B86
>500

Materials / Material Finish / Oberflache
CuBe?2 Cu2Ag5
CuZn39Pb3 CuSnZn3

PTFE

silicone/ Silikon

50Q
0-2,5 GHz
typ.: 1 GHz - 30 dB; 2,5 GHz - 23 dB

Einfogeddmpfung typ.: 1 GHz< 0,1 dB; 2,5 GHz<0,2dB
Nennansprechgleichspannung 90V
Ableitungsvermoégen 500 x 100 A (10/1000 ps)

1 x 20 kA; 10 x 15 kA (8/20us)
20 A (1s @ 50 Hz)

insulation resistance Isolationswiderstand >5 GQ
contact resistance Durchgangswiderstand
cenfre contact Innenkontakt <2mQ
outer contact AuBenkontakt <0,5mQ
Environmental Umgebung
operating temp. Betriebstemperatur -30°C / +100°C
protection class Schutzklasse IP67 (IEC 60529)
panel sealing Einbaudichtigkeit IP67 (IEC 60529)
(d) RoHS compliant RoHS konform 2002/95/EC
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