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UBERSICHTLICH ANGEORDNETE SLIMBITS (SCHLITZ/ PHILLIPS) IN
HOCHWERTIGER UND STRAPAZIERFAHIGER TASCHE. FUR ARBEITEN
IM BEREICH VON SPANNUNGSFUHRENDEN TEILEN BIS 1.000 VAC.
VDE & GS-GEPRUFT.

D A S N E U E M ULTI METE DIREKT AUF DEN BIT GESPRITZTE SCHUTZISOLATION, DIE IM VORDE-

REN BEREICH VOLLSTANDIG IN DEN BIT INTEGRIERT IST. BITAUFNAH-
F l A S H M E ' E R K ME: ISOLIERTER CLICFIX BITHALTER AUS METALL VERRIEGELT ALLE
SLIMBITS ZUVERLASSIG.
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