* Lautstiirke einstellbar
e Akku-Kontrollleuchte

= BELL-510 RX

Mit eingebautem
Repeater

© BELL-510 RX

MODELL
LIEFERUMFANG
*

Die neven BELL-500 Modelle sind mit allen GERATE

Komponenten der BELL- und FG-Serien

kompatibel und kénnen nach ihren Wiinschen VERPACKUNG

erweitert und kombiniert werden. Die volle Vi

Reichweite von bis zu 500 Metern (Freifeld)

sowie simtliche 16 Klingeltone sind jedoch STROMVERSORGUNG

ausschlieBlich zwischen Sendern und

Empfiingern aus der BELL-500-Serie verfiighar. FUNK-REICHWEITE
ZULASSUNG
EAN-CODE

R RIRE BELL-500 SERIE

MOBILER FUNK-EMPFANGER

Funk-Empfiinger BELL-510 RX mit integriertem Klapp-Netzstecker zum einfachen
Laden des eingebauten Lithium-Polymer-Akkus.
Mobil einseizbar oder stationirer Betrieb in der Steckdose.

* Funk-Reichweite bis 500 Meter™ (Freifeld)

* Vollfliichige optische Klingelanzeige: 7 Farben zur Auswahl

* 16 Klingeltine auswihlbar”

* Funktionswahlschalter: Sound + Licht / Nur Sound / Nur Licht

* Eingebauter Repeater: Erhht die Funk-Reichweite von
weiteren > Sendern und Empfingern

* Eine vollstiindige Akkuladung reicht bis zu 4 Wochen bei mobilem Betrieb

Bequemes Aufladen
mit dem
KLAPP-NETZSTECKER
fiir den mobilen und
stationiiren Einsatz

MOBILER EMPFANGER
Bell-510 RX © Empfiinger fiir Funk-Tiirglocken
1x Empfiinger (Tirglocke) fir Steckdose
80 x 80 x 41 mm (B x H x T mit eingeklapptem Stecker)
124x 174 x 45mm (BxHxT) ¢ 265¢g
20 Stiick © 270 x 190 x 475 mm (Bx HxT) 5,9 kg
Wahlweise 230V / 50Hz oder mobil mit eingebautem Lithium-Polymer-Akku
Bis 500 Meter © Frequenz: 434 MHz
Europiiische Union

4250109132898
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[ Optische Klingelanzeige: 7 Farben zur Auswahl ]

Art-Nr: 41308
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