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Gewindesicherung
6 Gewindegänge
max. Anzugsmoment 12Nm

Thread-protection
6 turns
max. tightening moment 12Nm

Oberfläche 0,2mm gerändelt
Surface 0.2mm knurled
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Maße / dimensions

D-0,2 d-0,2

19,5 17,6

17,9 16
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