RealPower
PBEB-10000 PD+

Rapid Charge Powerbank mit Power Delivery

uliron AG

m Rapid Charge ladt Smartphone und Co. ultra-schnell via USB wieder auf

m USB Type-C PD lddt kompatible Nofebooks mit bis zu 12V /1,5 A wieder auf

m Solide 10.000 mAh Kapozitdt

m Input: 5V 2.100 mA (Micro USB) 5 V'3.000 mA /9 V'2.000 mA /12 V 1.500 mA- 18 W (USB Typ ()
m Output: 5-6,5V 3.000 mA/ 6,5-9 V2.000 mA / 9-12 V 1.500 mA (USB Rapid Charge)

Beschreibung
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Mit der Powerbank RealPower PB-10000 PD+ wird neben Smartphones und Tablets auch jedes kompatible Notebook iiber
USB Rapid Charge innerhalb kiirzester Zeit unterwegs mit Power versorgt. Der mobile Energielieferant in vier stylischen
Farben verfiigt iber 10.000 mAh Kapazitit und 3.000 mA Stromstdrke. Dank Rapid Charge Technologie und Power Delivery
werden mobile Gerdte im Handumdrehen geladen. Durch die genave Powerzufuhr verhindert die Powerbank ibermdfige
Ladung sowie Entladung und sorgt somit fiir Sicherheit.
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In addition to smartphones and tablets, the powerbank RealPower PB-10000 PD+ also delivers energy to any compatible
notebook via USB Rapid Charge within a very short time. The mobile energy supplier in four stylish colours provides
10.000 mAh capacity and a current of 3.000 mA. Thanks to the Rapid Charge technology and Power Delivery, mobile devic-

es are charged in the twinkling of an eye. Due to the exact power supply, the powerbank protects against short circuit and
excessive charging or discharging.
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Avec le Powerbank RealPower PB-10000 PD+ avec Rapid Charge, il est possible de recharger en peu de temps et en dé-
placement non seulement des Smariphones et des tablettes mais également tout notebook compatible. Le fournisseur
d’énergie mobile en quatre coloris a une capacité de 10.000 mAh et un courant de 3.000 mA. Grace d la technologie Rapid
Charge et Power Delivery, des appareils mobiles sont rechargés en un clin d'oeil. Grdce  une alimentation électrique pré-
cise, le Powerbank évite un chargement ainsi qu’un déchargement excessif et assure ainsi la sécurité.




RealPowernr

uliron AG

PB-10000 PD+

Rapid Charge Powerbank mit Power Delivery

-
Eigenschaften

m Rapid Charge lidt Smartphone und Co. ultra-schnell via USB wieder auf

m USB Type-C PD lddt kompatible Notebooks mit bis zu 12V / 1,5 A wieder auf

m Solide 10.000 mAh Kapazitdt

m [nput: 5V 2.100 mA (Micro USB) 5V 3.000 mA/ 9V 2.000 mA / 12V 1.500
mA - 18 W (USB Typ ()

m Output: 5-6,5V 3.000 mA/6,5-9V2.000 mA /9-12 V 1.500 mA
(USB Rapid Charge)

m5V3.000mA/9V2.000mA/12V1.500 mA-18W (USB Type-C)

m Schutz gegen ibermiBige Ladung und Entladung fir Ihre Sicherheit

m TUV GS gepriifte Sicherheit
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Propriétés

m Rapid Charge technologie charge smartphone ef autres appareils ultra-
rapide via USB

m USB type C PD recharge des notebooks compatibles jusqu'a 12V /1,5 A

m Solide capacité de 10.000 mAh

m Entrée: 5V 2.100 mA (Micro USB), 5V 3.000 mA/ 9V 2.000 mA/ 12V
1.500 mA - 18 W (USB type ()

m Rendement: 5-6,5V 3.000 mA/ 6,5-9V 2.000 mA / 9-12 V 1.500 mA
(USB Rapid Charge)

m 5V 3.000 mA/ 9V 2.000 mA/ 12V 1.500 mA - 18 W (USB fype C)

m Protection contre chargement et déchargement excessif
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Features

m Rapid Charge powerbank charges smartphones and other devices within a very
short fime

m USB Type-C PD charges compatible notebooks with 12V /1,5 A

m Solid 10.000 mA capacity

m Input: 5V 2,100 mA (Micro USB) 5V 3.000 mA /9 V2.000 mA/ 12V
1.500 mA - 18 W (USB Type-()

m Qutput: 5-6,5V 3.000 mA/ 6,5-9V 2.000 mA/ 9-12V 1.500 mA
(USB Rapid Charge)

m5V3.000mA/9V2.000mA/12V1.500 mA-18W (USB Type-C)

m Protection against excessive charging or discharging

m 0V 6S iroved seturii

Lieferumfang

m RealPower PB-10000 PD+
m USB Typ C Ladekabel

m (56

m Service Karfe

m TUV GS sécurité éprouvée
Vertriebsinformationen/Sales info

Attikel-Nr./item number: 323370 (Nutopia)
333645 (Navy Blue) Telefon:
333644 (Midnight Green) Telefax:
323368 (Black) E-Mail:

EAN-Code: 4040895007773 (Nutopia)
4040895008237 (Navy Blue)
4040895008220(Midnight Green)
4040895007759 (Black)
Verpackungseinheit/packaging unit: 20

Abmessungen/dimensions (Breite/Hohe/Tiefe)

* Produkt/product: 86 x 63 x 24 mm

* Verpackung/package: 105 % 140 x 50 mm International:

* Karfon/outer carton: 325x 280 x 235 mm Service & Support: ~ +49 (0) 2404 / 918-132
Gewicht/weight: Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100
* Produki/product: 194 g Fax: +49 (0) 2404 / 912-120
* Verpackung/package: 292¢

* Karton/outer carton: 6,3 kg

Kennzeichnung: (E, RoHS

Ursprungsland/country of origin: VR China

Ietiimer, Druckfehler, Anderungen vorbehalren

Nur in Deutschland/Only in Germany:
Service & Support:

Vertriebs-Infos:

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf

+49(0) 800/ 85 87 66 24
+49(0) 2404/ 9181 20
info@ultron.de

0800-ULTRON RMA
(0800-858766 762)
0800-ULTRON AG
(0800-858766 24)




