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Innenleiter / inner conductor CuZn39Pb3 CulNi2Au0.8
AuBenleiter / outer conductor CuZn39Pb3 Cu2Ni5
Crimprohr / crimp ferrule Cu SF w Nid
sonstige Metallteile / other metal parts ~ CuZn39Pb3 / GD—ZnAl4Cul Cu2Ni5 / Zn/CubNi6
Isolierung / insulator PTFE
Dichtung / gasket NBR
Kabel / cable RG-213/U
Montage / assembly A3312
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