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Artikelnummer: JO1000A0608
BNC-Kabelstecker G1 (RG-58C/U) Druckverschraubung
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Technische Attribute

z 50 Q

Kabelgruppe; Kabel G1 (RG-58C/U); 1.0/2.95 AF
HPF 195
WCX195
RG-58C/U
9907
RG-141A/U
1.0/2.95 AF
7806A
LMR-195
KX 15
CNT-195
RG-142B/U

Anmerkungen Druckverschraubung

Montage A01

MIL-Std. UG-88/U

Produkt-Beschreibung

Die Serie BNC umfasst die am haufigsten verwendeten koaxialen Steckverbindungen, die bis zu einer
Frequenz von 4 GHz eingesetzt werden. Sie verfligen Uber einen Bajonettverschluss und werden in den
Ausfihrungen mit 50 Q und 75 Q Wellenwiderstand angeboten. Steckverbindervarianten gibt es fur flexible,
Semi-Flex- und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie BNC sind als L6t- bzw.
Einpresstypen erhaltlich. Kabel werden je nach Ausfiihrung durch Crimpen, Klemmen oder Léten
angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie BNC werden in der Signal-, Daten- und Videoubertragung
eingesetzt.

© 2014 Telegartner Karl Gartner GmbH. Technische Anderungen vorbehalten. Technical changes reserved. www.telegaertner.com
Lerchenstr. 35, D-71144 Steinenbronn, Tel. +49 (0) 7157 125 100, Fax +49 (0) 7157 125 120, E-Mail: info@telegaertner.com



2/3

g

Telegartner

KARL GARTNER GMBH

Diese Steckverbinder erflillen die Querdichtigkeit im Steckgesicht zwischen Stecker und Buchse im gesteckten
Zustand gemal IP 54. Diese Schutzklasse ist pauschal fir die Serie BNC festgelegt worden. Fiir einzelne
Steckverbindungen kann es zu Abweichungen kommen. Im Zweifelsfall bitte anfragen.

Mechanische Eigenschaften

Lebensdauer (Steckungen)

=500

Werkstoff: Federnde Kontaktteile

CuBe2; CuPb1.15Ni1

Werkstoff: AuRRenleiter

CuZn39Pb3

Werkstoff: Sonstige Metallteile

CuZn39Pb3

Werkstoff: Isolierteile

PTFE; PE  PTFE; PE

Werkstoff: Dichtungen Silikon
Oberflache: Innenleiter Cu1Ni2Au0.8
Oberflache: Aufienleiter Cu2Ni5
Oberflache: Sonstige Metallteile Cu2Ni5
Thermische und klimatische Eigenschaften

Prifklasse nach DIN IEC 60068 Teil 1

Typen mit PTFE Isolierung 40/155/21
Typen mit PE Isolierung 40/75/21
Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand Innenleiter <20 mQ
Durchgangswiderstand Auf3enleiter <5mQ
Isolationswiderstand 25GQ

Spannungsfestigkeit

1.5 kVeff/50 Hz

Wellenwiderstand

50 Q/(75 Q)

Ruckflussdampfung: Gerade Ausfiihrung

> 20 dB/3 GHz (50 Q types)

Ruckflussdampfung: Winkel Ausflihrung

> 17.7 dB/3 GHz (50 Q types)

Betriebsspannung

< 500 Veff/50 Hz

Frequenzbereich bis

4 GHz

Normen
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IEC 61 169-8

Hinweis

Weitere BNC-Steckverbindervarianten kdnnen durch die Kombination von Normkdpfen und Kabelabfangungen
zusammengestellt werden.
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