Ausfihrung Art./EAN-Nr.: v ' Techn. Daten

4022567
Laftungsagitter
Ohne VerschluB, fiir Mbel, Turen,
: Fallungen und Luftungsrohre,
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BC 135 | 20200634 20634 9 148 | 124 | 12 | asom’ | wein
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