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Caja multifuncional, con aplicaciones desde pequeños montajes
en equipos de prueba a instalaciones robustas como controles de
máquina ó motores y controles de paso automatizados.

Facilidad y economía de mecanizados, al poder fabricarse mediante
máquinas CNC.
Quince modelos con capacidades desde 55 hasta 4.400 cm3 de volúmen
interior.
Fabricados totalmente en aluminio de 1 mm, calidad 3003, prelacada
en pintura color gris claro y protegida con film transparente removible.
Su construcción en aluminio facilita la protección EMI / RFI de los
equipos.
Fijación de tapa mediante tornillos autorroscantes, excepto en el tamaño
más pequeño (31040001), fijada mediante clipaje a presión de tapa y
base.

Acabados: en pintura poliéster, color gris medio RAL 7038.

Cada unidad incluye: tapa, base y 4 tornillos autorroscantes.

Opciones:
- medidas especiales.
- mecanizaciones a medida.
- serigrafía.

Caixa multifuncional com aplicações desde pequenas montagens
em equipamentos de experimentação até instalações robustas,
como controlos de máquina ou motores e controlos automatizados
de passagens.

Facilidade e economia de mecanizações, ao poder ser fabricada por
meio de máquinas CNC.
Quinze modelos com capacidades desde 55 até 4.400 cm3 de volume
interior.
Fabricados totalmente em alumínio de 1 mm, qualidade 3003, pré-
lacada em tinta cor cinza clara e protegida com película transparente
removível.
A sua construção em alumínio facilita a protecção EMI / RFI dos
equipamentos.
Fixação da tampa mediante parafusos autoroscantes, excepto no
tamanho mais pequeno (31040001), fixada mediante clipagem à pressão
da tampa e da base.

Acabamentos: em tinta poliéster, cor cinza médio RAL 7038.

Cada unidade inclui: tampa, base e 4 parafusos autoroscantes.

Opções:
- medidas especiais.
- mecanizações à medida.
- serigrafia.

CODE A B C
31040001 55 40 25
31040002 75 55 25
31040003 75 40 35
31040004 75 105 35
31040005 105 55 35
31040006 105 125 35
31040007 125 55 45
31040008 125 85 60
31040009 155 105 45
31040010 155 105 60
31040011 155 125 75
31040012 175 125 45
31040013 175 155 75
31040014 205 125 60
31040015 205 205 105
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Facilidad y economía de mecanizados, al poder fabricarse mediante 
máquinas CNC. 
Quince modelos con capacidades desde 55 hasta 4.400 cm3 de volumen 
interior. 
Fabricada totalmente en aluminio de 1 mm, anodizado color natural y 
protegida con film transparente removible. 
Su construcción en aluminio facilita la protección EMI / RFI de los 
equipos. 
Fijación de tapa mediante tornillos autorroscantes, excepto en el tamaño 
más pequeño (31040001), fijada mediante clipaje a presión de tapa y 
base. 
 
Acabados: anodizado color natural y film de protección. 

Facilidade e economia de mecanizações, ao poder ser fabricada por 
meio de máquinas CNC. 
Quinze modelos com capacidades desde 55 até 4.400 cm3 de volume 
interior. 
Fabricada totalmente em alumínio de 1 mm, anodizado natural e protegida 
com película transparente 
removível. 
A sua construção em alumínio facilita a protecção EMI / RFI dos 
equipamentos. 
Fixação da tampa mediante parafusos autoroscantes, excepto no 
tamanho mais pequeno (31040001), fixada mediante clipagem à pressão 
da tampa e da base. 
 
Acabamentos: anodizado natural. 

31040101 
31040102 
31040103 
31040104 
31040105 
31040106 
31040107 
31040108 
31040109 
31040110 
31040111 
31040112 
31040113 
31040114 
31040115 

Basic and multifunction metal case, applications from little testing 
equipment to heavy-duty installations such as machine/motor 
controls or automated pass controls. 
 
Easy and budget fitted drilling options, by programmable CNC 
punching 
machines. 
Fifteen sizes from 55 to 4.400 cm3 internal volume. 
Made entirely of 1 mm. thick aluminium, natural anodised finished, 
outer surface covered with removable transparent protective film. 
Its aluminium construction eases EMI / RFI protection of equipments. 
Two piece construction held together with self-tapping screws, except 
the smallest size (31040001), which lid and base snap together. 
 
Finish: natural anodised with removable protective film. 
 
Basic unit includes: base, cover and 4 self-tapping screws. 
 
Optional: 
- special dimensions. 
- custom-special made drillings. 
- silk screen. 
 

Coffret multifonctions pour des applications depuis les petits 
montages dans des équipements de contrôle jusqu'à des installations 
robustes comme les commandes de machines ou de moteurs, et 
commandes de pas automatisés. 

Facilité et économie d'usinage parce que fabriquées avec des machines 
CNC. 
Quinze modèles avec des capacités de 55 à 4 400 cm3 de volume 
intérieur. 
Fabrication totalement en aluminium de 1 mm, en anodisé naturel et 
protégée par film transparent amovible. 
Sa construction en aluminium facilite la protection EMI / RFI des 
équipements. 
Fixation de couvercle au moyen de vis autotaraudeuses, à l'exception 
de la taille la plus petite (31040001), fixée au moyen de clips à pression 
du couvercle et de la base. 

Finitions: Finition anodisé naturel et film protecteur. 

Chaque unité inclut: Couvercle, base, 4 vis autotaraudeuses. 

Options : 
- Dimensions spéciales. 
- Usinages spéciaux 
- Sérigraphie. 
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