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CAT6

Modular Einbaubuchsen, 180°, 8-Polig (RJ45)
Modular Jacks, 180°, 8-poles (RJ45)

Gehéuse

Polyeser glasfaserverstarkt,
UL 94V-0

Bestellcode :

Ordercode

-([1)-/8]-[8]-[10101-

Housing

Polyester Glass filled,
UL 94V-0

Ubersicht Seite 111

Overview page 111

Kontakte Contacts
Phosphorbronze Phosphorbronze
Kontakoberflache Contact finish =
-
50u" Gold 50u" gold plating S
Betriebstemperaturbereich Operating temperature E 2
-40°C bis +85°C -40°C to +85°C -2 g
Stromnennbelastung Current rating 2 §
15A 15A —
Betriebsspannung Voltage rating
125V AC eff 125V AC rms
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